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DIMENSIONS FOR RIGHT SIDE HOUSING
COLOR GRAY - POS. 1-26 - ITEM 6

(DIMENSIONI BLOCCHETTO LATO DESTRO
COLORE GRIGIO - VIE 1-26 - COMPONENTE No 6)
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MECHANICAL CODING DIMENSIONS
P.N. 284972-1 - COLOR BLACK
(DIMENSIONI POLARIZZAZIONE
MECCANICA P.N. 284972-1

COLORE NERO)
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NOTES
 
1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
 
  (IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)
 
2) INTERFACE DRAWING: SEE SHEET 2 of 2
 
   (DISEGNO DI INTERFACCIA: VEDERE FOGLIO 2 di 2)
 

 
   NUMBER 26+26 CAVITIES SUITABLE FOR MICRO QUADLOCK SYSTEM FEMALE CONTACTS
   P.N. 928999-1 WIRE RANGE 0.25-0.5 mm² AND P.N. 963715-1 WIRE SECTION 0.75 mm² 
 
  (NUMERO 26+26 CAVITA' PER CONTATTI FEMMINA MICRO QUADLOCK SYSTEM
   P.N. 928999-1 RANGO FILO 0.25-0.5 mm² E P.N. 963715-1 SEZIONE FILO 0.75 mm²)
 
4) NUMBER 1 SHELL + NUMBER 2 HOUSINGS ARE SUPPLIED IN KIT WITH  EQUIVALENT NUMBER OF
   PIECES FOR EACH COMPONENT IN A BOX
  (NUMERO 1 CORAZZA + NUMERO 2 BLOCCHETTI SONO FORNITI IN KIT CON PARI NUMERO DI PEZZI
   PER SCATOLA)
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SEE TABLE
(VEDI TABELLA)

1

DIMENSIONS FOR LEFT SIDE HOUSING
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P/N
 POLARIZATION KEY DETAIL

(RAPPRESENTAZIONE POLARIZZAZIONI)
PLUG

CONNECTOR

06-51061-1
284972-1
(BLACK)

06-51061-2
284972-2
(BLUE)

06-51061-3
284972-3
(GREY)

INTERFACE DRAWING

NOTES (NOTE):
 
5) HOUSING MATERIAL: PA 66 (OR PBT) 10% G.F. MIN.
   (MATERIALE DIMA: PA 66 (O PBT) 10% CARICA VETRO MIN.)
 
6) CONTACT MATERIAL: CuFe2 (OR BRASS) TIN PLATED 2-4µm THK.
   (MATERIALE CONTATTO: CuFe2 (O OTTONE) STAGNATO; SPESSORE STAGNO:2-4µm)

DIFFERS FROM P/N 06-51061-1
FOR SHOWN DETAILS

(DEFFERISCE DAL P/N 06-51061 
PER I DETTAGLI IN FIGURA)

PRELIMINARY

OPTIONAL CORING
(SCARICHI OPZIONALI)

SECTION  A-A
(SEZIONE A-A)

SECTION  B-B
(SEZIONE B-B)

SEE DETAIL  A

DETAIL  A
(DETTAGLIO A)
SCALE  20:1

SWEDGE ON 4 SIDES
(SMUSSO SU 4 LATI)

SEE BESIDE
(VEDERE ACCANTO)
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