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- OS ITENS 2 £ 3

SAO FORNECIDOS
CONFORME MOSTRADO.

- SELO DO COUPLING

E SOBREINJETADO.

- MARCA INDELEVEL

NA COR BRANCA
(3 LOCAIS A 120°).

- PARA FORNECER A VW, VER

DESENHO RESTRITO VW

- PARA FORNECER A FORD, VER
DESENHO RESTRITO FORD

- PA 6.6 COM 25% FIBRA DE VIDRO,
0% A 2,0% E SANTOPRENE 201-55
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- GRAVAR DE ACORDO COM A TABELA
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SECTION

- ITENS [ AND 2

SUPPLIED AS SHOW.

- COUPLING RING SEAL

IS OVERMOLDED

- PERMANENT MARK

WiTH WHITE COLOR
(3 PLACES AT 120°).

- OEE RESTRICTED CUSTOMER

DRAWING VW

- OEE RESTRICTED CUSTOMER

DRAWING FORD

- STAMP ACCORDING WITH TABLE,

A-A

LOGO AND AUTOLATINA PART NUMBER

EXCEPT

- PA 6.6 WITH 25% GLASS FIBER-MOISTURE
CONTENT [,0% TO 2,0% AND SANTOPRENE 201-55
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GRAVACAO
MARKING

LOGOTIPO TL
TE LOGO

CODIGO PAIS PRODUTOR
MANUFACTURER COUNTRY CODE

NUMERO PECA TE
TE PART NUMBER

NUMERO CAVIDADE
CAVITY NUMBER

IDENTIFICACAQ CIRCUITO
CIRCUIT IDENTIFICATION

PAIS PRODUTOR
MANUFACTURER COUNTRY

LOGOTIPO VW
VW LOGO

NUMERO PECA CLIENTE
CUSTOMER PART NUMBER
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- - | HOUSING 20 POSN. , MULTI LOCK REC. PAG .6 PRETO
- - | HOUSING 20 POSN. ,MULTI LOCK REC. 7 PET PRETO
- - ‘ | HOUSING 20 POSN. MULTI LOCK REC. 7 PBT PRETO
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