
标准柔性印刷电路（FPC）连接器 - 0.3MM, 
0.5MM, 1.0MM 和 1.25MM 间距

快速参考指南
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随着电子设备对高密度封装的要求提高，越来越多的应用开始使用柔性印刷电路（FPC）来缩小尺寸、减轻重量和降低装

配成本。 

我们的大间距 FPC 连接器与小间距 FPC 产品一样，也是信号传输的理想解决方案，适用于因尺寸或功能原因而无法使

用标准线对板产品的情况。该系列 FPC 产品的中心线间距较大，通常用于较大型的移动设备，如手持扫描仪、摄像机和 

GPS 设备，也可用于较大型的应用，如机顶盒、商业设备和工业控制。 

大间距 FPC 互连器件也常用于具有低清晰度显示器、触摸面板或屏幕的设备。因此，我们非常容易识别 FPC 互连系统

的潜在应用机会。 

TE Connectivity 的 FPC 解决方案的中心线间距有 0.25mm、0.3mm、0.5mm、1.0mm 和 1.25mm。

功能和优点
• 提供多种中心线间距选项

• 提供 ZIF 和非 ZIF 版本

• 提供顶部和底部触点选项

• 无需辅助工具

产品应用
• 消费电子

 �手持扫描仪

 �POS /支付设备

• 端子

 �机顶盒

 �计算机

 �PC 外设设备

• 商用设备

• 工业设备

 �工业控制

 �燃气泵

 �自助取款机

 �自动售货机

• 医疗设备
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测量中心线间距的方法有很多种，但一般来说，中心线间距只是一个触点中心与其相邻触点中心之间的间距。

下面是 FPC 连接器中心线间距和柔性印刷电路电缆中心线间距的示例。

ZIF 连接器
• 使用致动器固定柔性电缆

•  减少触点磨损

• 插接次数更多

• 提供更强的保持力

• 更适合高振动环境

非 ZIF 连接器
• 使用摩擦闩锁固定柔性电缆

• 插接次数更少

• 更适合静态应用

• 与同等 ZIF 连接器相比，尺寸更小、重量更轻

• 占用电路板空间更少

• 价格通常低于同等 ZIF 产品

基本信息

多种中心线间距选项

ZIF 和非 ZIF 版本

测量中心线 - 连接器侧 测量中心线 - 电缆侧
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填塞式致动器（柱塞式）

我们的许多较大间距 ZIF 型 FPC 连接器使用填塞式致动器（见下图）。填塞式致动器将 FPC 电缆固定到连接器的方

法与锁定式连接器略有不同（有关锁定式连接器的相关信息，请参阅《小间距 FPC 连接器快速参考指南》，文件编号 

817734592）。

填塞式致动器通常用于垂直应用，以方便使用，但也可提供直角版本。

上（顶部）触点与下（底部）触点的对比

我们的许多小间距 FPC 产品都提供上（顶部）触点或下（底部）触点版本。这一属性简单明了地说明了柔性印刷电路与触

点相互作用的部分。如下图所示，FPC 触点呈“U”形。该“U”形触点只有一个棱与柔性印刷电路触点相连。如下所述，

根据柔性印刷电路的方向，可选择合适的触点设计。

第一步：
启动状态

第二步：
向前滑动填塞器以打开连接器

第三步：
将 FPC 插入连接器并向后滑动填
塞器以关闭连接器

第四步：
FPC 现已与连接器牢固连接

如果柔性印刷电路的触点朝上
（背离电路板），则需要上触
点版本。

如果柔性印刷电路的触点朝下
（朝向电路板），则需要下触
点版本。

FPC FPC

触点

上（顶部）触点 下（底部）触点

0.25MM 间距（ZIF）

方向 接触方式
PCB 安装
方式

致动器类型 镀层 特性 图片 基础 PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

孔位尺寸

弯式 底部接触 表面贴装 背面翻转锁定 闪金 弯角式 2040832

37 41 45 51

0.3MM 间距（ZIF）

方向 接触方式
PCB 安装
方式

致动器类型 镀层 特性 图片 基础 PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

孔位尺寸

弯式 底部接触 表面贴装 正面翻转锁定 闪金 N/A 2328724

13 15 21 25

31 33 39 45

https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=2040832&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=2328724&source=header
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0.5MM 间距（ZIF）

1.0MM 间距（ZIF）

1.0MM 间距（非 ZIF）

方向 接触方式
PCB 安装
方式

致动器类型 镀层 特性 图片 基础 PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

孔位尺寸

弯式 顶部接触 表面贴装 填塞式 闪金 窄体 1734839

5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 29 30

31 36 37 40 41 43 44 46 47 48 49 50

垂直式 N/A 表面贴装 填塞式 闪金 A 型布局* 1734741

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

垂直式 N/A 表面贴装 填塞式 闪金 B 型布局* 1734742

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

弯式 底部接触 表面贴装 填塞式 闪金 N/A 1734592

5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30

31 34 36 38 39 40 41 43 47 49 50

弯式 双接触 表面贴装 背面翻转锁定 闪金
薄型 

2328702
2328702

4 6 8 10 16 24

方向 接触方式
PCB 安
装方式

致动器类型 镀层 特性 图片 基础 PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

孔位尺寸

垂直式 N/A 表面贴装 填塞式 闪金 N/A 1734248
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30

弯式 顶部接触 表面贴装 填塞式 锡 N/A 84953
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

弯式 底部接触 表面贴装 填塞式 锡 N/A 84952
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

弯式 底部接触 表面贴装 填塞式 闪金 N/A 1735265
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

方向 接触方式
PCB 安
装方式

致动器类型 镀层 特性 图片 基础 PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

孔位尺寸

垂直式 N/A 表面贴装 N/A 锡 N/A 84982
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

垂直式 N/A 表面贴装 N/A 锡 带聚酯薄膜 1735042
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

垂直式 N/A T/H N/A 锡 N/A 84984
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

弯式 顶部接触 表面贴装 N/A 锡 N/A 84981
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

弯式 顶部接触 T/H N/A 锡 N/A 84983
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

弯式 底部接触 表面贴装 N/A 锡 N/A 1735360
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

https://www.te.com/chn-zh/product-CAT-F839-C76264050.html?q=1734839
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=1734741&source=header
https://www.te.com/chn-zh/product-CAT-F839-C76264050.html?q=1734742
https://www.te.com/chn-zh/product-CAT-F839-C76264050.html?q=1734592&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=2328702&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=1734248&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=84953&n=125521&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=84952&n=125521&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=1735265&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=84982&n=125521&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=1735042&d=545668&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=84984&n=125521&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=84981&n=125521&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=84983&n=125521&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=1735360&source=header
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1.25MM 间距（非 ZIF）

常见问题

方向 接触方式
PCB 安装
方式

致动器类型 镀层 特性 图片 基础 PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

孔位尺寸

垂直式 N/A T/H N/A 锡 N/A 84534

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

弯式 顶部接触 T/H N/A 锡 N/A 84533

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

问题 1

您对互连系统的中心线间距是否有要求？

答案 1

TE 提供中心线间距 0.25 毫米到 1.25 毫米的 FPC 产品。

问题 2

您的产品是否需要在高振动环境中应用？

答案 2

ZIF 版 FPC 互连系统具有更大保持力，适用于高振动应用。

问题 3

您需要增加互连系统的接插次数吗？

答案 3

ZIF 型 FPC 互连系统采用致动器，可实现更多的接插次数。

问题 4

在您的应用中，当柔性电缆与板载连接器相接时，柔性电缆接触垫是朝上还是朝下？

答案 4

如果朝下，使用底部触点版本。如果朝上，则使用顶部触点版本。

https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=84534&n=125521&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=84533&type=products&samples=N&inStoreWithoutPL=false&instock=N

