
アプライアンス / 低温度上昇CLUSTER BLOCK

電気特性

• 定格電圧：220V AC、310V DC

• 最大定格電流：

− AWG14： 12A

− AWG16：10A

− AWG18： 9A

• 電線サイズ：AWG18～AWG14

• 絶縁体直径： 2.40 ～ 3.65mm

• 最大温度上昇： <25°C

材質特性

• 使用温度範囲-40 ～ +125℃

製品準拠規格/認証

• 難燃性：GWEPT 750℃ で発火無し、UL94 V-0

• 気密ピン配列が容易な組立ておよび自動化組立てに対応

• ハウジングストッパー設計が、装着後の接合部分を固定することで、コネクタの回転リスクを低減

• 端子とハウジングに設置されたギャップの設計で、信頼性が向上し、より良好な低レベル接触抵抗
（LLCR）を実現

• ハンダ不要の接合で、より清潔な組立て

付加情報

• 製品規格: 108-160375

• 取付適用規格: 114-5235

• 製品ページ

アプリケーション

低温度上昇CLUSTER BLOCK
コンプレッサー対象の自動組立ソリューション
TE Connectivityは、空調メーカーが素早く簡単かつ高信頼性の接続によって、コンプレッサーの動
作温度要件を満たせるよう、低温度上昇cluster block を開発いたしました。Cluster Block の設計
は、現在通常で提供されるものより最大28%の低温度上昇を提供します。ハンダ不要の接続によっ
て、ハンダ接続より清潔な組立てが実現し、気密ピン配列が容易な自動化組立てに対応します。

特徴

空調コンプレッサー（屋外）

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-160375%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-160375_A.pdf%7F2426423-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-5235%7FE3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-5235_E3.pdf%7F2426423-1
https://www.te.com/ja/products/terminals-splices/terminal-housings-insulation-sleeves-and-blocks/cluster-blocks.html?tab=pgp-story
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型番詳細 型番 アプリケータ

2.29 DIA CLUSTER BLOCK HOUSING 2426423-1 –

2.29 DIA CLUSTER BLOCK PIN RECEPTACLE 2392959-2 2395425-2

型番

低温度上昇CLUSTER BLOCK

https://www.te.com/ja/product-2426423-1.html
https://www.te.com/ja/product-2392959-2.html
https://www.te.com/ja/product-2395425-2.html?q=2395425-2&source=header

